95036 Rodizios industriais giratorios e fixos em chapa de aco, versao pesada

Descricao

Material:
Carcagas em chapa de aco forte.
Rodas em PA 6.

Versao:

Carcaca prensada. Caixa do rodizio giratério com garfo e placa de piso pesados,
aparafusada e protegida com pino central muito estavel.

A coroa giratéria é reforcada adicionalmente com casquilhos de apoio especialmente
fabricados e endurecidos.

Rodas com mancal de deslizamento.

Indicacéo:
Eixo da roda aparafusado. As rodas sdo especialmente resistentes contra impactos e
batidas, além da alta resisténcia & abrasao.
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95036 Rodizios industriais giratorios e fixos em chapa de aco, versao pesada

Rodizio industrial giratério

Rodizio industrial fixo

Rolamento na coroa giratdria:

+

+

95036-100371 Rodizio industrial fixo sem sistema de bloqueio mancal de deslizamento - 37/60| - |85|100, 9 140100/ 80| - 280
95036-125401 Rodizio industrial fixo sem sistema de bloqueio mancal de deslizamento - 40/60| - {85125/ 9 165100/ 80| - 300
95036-150501 Rodizio industrial fixo sem sistema de bloqueio mancal de deslizamento - 50/80|75({110150/11 197140{105| - 400
95036-200501 Rodizio industrial fixo sem sistema de bloqueio mancal de deslizamento - 50,80|75({110200|11 245(140{105| - 600
95036-10037 Rodizio industrial giratorio sem sistema de bloqueio mancal de deslizamento 4537|60| - | 85 (100 9 140{100, 80| 95 280
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odizios industriais giratorios e fixos em chapa de aco, versao pesada

Cédigo do artigo Denominagao Verséo 1 A|BB1B2B3 D D1|H L L1 R | Capacidade
de carga

kg

95036-12540 Rodizio industrial giratorio sem sistema de bloqueio mancal de deslizamento 125/ 9 165
95036-15050 | Rodizio industrial giratdrio sem sistema de bloqueio mancal de deslizamento  655080|75(110/150(11 197140105/ 140 400
95036-20050 Rodizio industrial giratorio sem sistema de bloqueio mancal de deslizamento 7050,80|75(110200|11 245(140[105| 170 600
95036-100372 | Rodizio industrial giratorio com sistema de bloqueio stop-top mancal de deslizamento 4537|60| - | 85100 9 140(100, 80 | 95 280
95036-125402 | Rodizio industrial giratorio com sistema de bloqueio stop-top mancal de deslizamento 4540,60| - | 85 (125 9 165(100 80 |107,5 300
95036-150502 | Rodizio industrial giratdrio com sistema de bloqueio stop-top mancal de deslizamento  6550{80(75|110/150(11 197|140/105| 140 400
95036-200502 | Rodizio industrial giratorio com sistema de bloqueio stop-top mancal de deslizamento  705080|75(110[200(11 245[140/105| 170 600
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