95024 Rodizios industriais giratorios e fixos em chapa de aco, versao padrao

Descricao

Material:
Carcaga em chapa de ago. Corpo da roda em PA 6 com banda de rodagem em
poliuretano resistente a abraséo.

Versao:

Carcaca prensada. Caixa do rodizio giratério com mancal de rolamento de esferas
duplo na coroa giratéria e protecdo de esferas.

Rodas com mancal de deslizamento.

Indicacéo:

As rodas sdo protegidas contra ruptura, resistentes a corrosao e livres de
manutencao.

Eixo da roda aparafusado. Rodas sem sulcos.
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95024 Rodizios industriais giratorios e fixos em chapa de aco, versao padrao
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Rolamento na coroa giratoria:
A

95024-100351 Rodizio industrial fixo sem sistema de bloqueio mancal de deslizamento | - 135/60| - | 85|100 9 [125/100/ 80 | - 200
95024-125351 Rodizio industrial fixo sem sistema de bloqueio mancal de deslizamento |- |40/60| - | 85|125| 9 [150[100/ 80 | - 200
95024-150401 Rodizio industrial fixo sem sistema de bloqueio mancal de deslizamento | - |45/80(75/110/150{11190/140{105| - 400
95024-200501 Rodizio industrial fixo sem sistema de bloqueio mancal de deslizamento | - 50/80(75/110[200/11235/140{105| - 400
95024-10035 Rodizio industrial giratorio sem sistema de bloqueio mancal de deslizamento |36/35/60| - | 85 (100| 9 |125|100/ 80 | 86 200
95024-12535 Rodizio industrial giratorio sem sistema de bloqueio mancal de deslizamento |4040/60| - | 85 (125] 9 [150/100| 80 |102,5 200
95024-15040 Rodizio industrial giratdrio sem sistema de bloqueio mancal de deslizamento |6045/80(75/110[150/11(190/140{105| 135 400
95024-20050 Rodizio industrial giratorio sem sistema de bloqueio mancal de deslizamento [6550/80(75/110[200/11(235/140{105| 165 400
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95024 Rodizios industriais giratorios e fixos em chapa de aco, versao padrao

Codigo do artigo Denominagdo Verséo 1 ABB1B2B3 D[D1 H L Li| R | Capacidade
de carga
kg

95024-100352 | Rodizio industrial giratdrio com sistema de bloqueio stop-fix mancal de deslizamento
95024-125352 | Rodizio industrial giratdrio com sistema de bloqueio stop-fix mancal de deslizamento |404060| - | 85 {125/ 9 [150/100| 80 |102,5 200
95024-150402 | Rodizio industrial giratdrio com sistema de bloqueio stop-fix mancal de deslizamento [60/45/80(75(110(150|11|190|140/105| 135 400
95024-200502 | Rodizio industrial giratdrio com sistema de bloqueio stop-fix mancal de deslizamento [65/50/80(75(110/200|11|235(140/105| 165 400
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