95032 Rodizios industriais giratorios e fixos em chapa de aco soldada, versao I

pesada

Descricao

Material:
Carcaga em construgao solida soldada em ago. Rodas com corpo da roda soldado
em aco e revestimento da banda de rodagem em Extrathane.

Verséo:

A carcaca oferece uma construgéo sdlida soldada em ago, carcaca do rodizio
giratdrio com rolamento axial de esferas DIN 711 e rolamento de rolos conicos DIN
720 na coroa girante, protegida contra poeira e respingos d‘agua, com engraxadeira.
Rodas com rolamentos de esfera de alta precisdo.

Indicacéo:
Pino central soldado, aparafusado e travado. Eixo da roda aparafusado.
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Rodizio industrial giratdrio Rodizio industrial fixo
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Rolamento na coroa giratdria:
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95032-160501 Rodizio industrial fixo sem sistema de bloqueio rolamento de esferas - |50 80 |75(110(160(11|205 140(105| - 700
95032-200501 Rodizio industrial fixo sem sistema de bloqueio rolamento de esferas - |50 80 |75(110{200(11|245 140/105| - 1000
95032-250601 Rodizio industrial fixo sem sistema de bloqueio rolamento de esferas - [60{105| - [140(250({14|305 175|140 - 1350
95032-16050 Rodizio industrial giratério sem sistema de bloqueio rolamento de esferas 5550/ 80 |75|110{160|11|205 140/105/135 700
95032-20050 Rodizio industrial giratério sem sistema de bloqueio rolamento de esferas  60/50| 80 |75|110[200|11|245 140|105|160) 1000
95032-25060 Rodizio industrial giratério sem sistema de bloqueio rolamento de esferas  75/60{105| - |1401250/14 305 175/140/200 1350
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Cddigo do artigo i Verséo 1 Mancal ABB1B2B3 D|D1 H|L L1 R Capacidade

da roda de carga
kg

95032-160502 Rodizio industrial giratério com sistema de blogueio stop-top rolamento de esferas 55 205 140105,
95032-200502 | Rodizio industrial giratério com sistema de bloqueio stop-top rolamento de esferas  6050| 80 |75|110{200(11 245 140/105|160 1000
95032-250602 Rodizio industrial giratério com sistema de bloqueio stop-top rolamento de esferas  75/60{105| - {140[250|14/305 175|140/200 1350
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