29000 Abracadeiras duplas cruzadas fixas em plastico

Descricao

Material:
Termoplastico.
Parafuso de cabeca cilindrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985 em ago.

Versao:
preto.
Parafuso de cabeca cilindrica, porca sextavada, zincados.

Indicacéo:

0s tamanhos bésicos para tubos redondos correspondem a @18 mm ou @30 mm.
Na fixacdo de tubos menores ou na mudanca de tubos redondos para quadrados, a
adaptacdo pode ser feita através de buchas redutoras 29042.

Sob consulta:
Alavanca para fixagdo em plastico.

Acessorios:
- Buchas redutoras 29042
- Tubos redondos e quadrados 29050
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29000-1818 18 18 20 30 48 63 21 48 M6x18
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29000 Abracadeiras duplas cruzadas fixas em plastico

Cédigo do artigo

29000-3030 30 30 33 45 72 99 28,5 77 M8x25
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