29135 Abracadeiras com pedestal em aluminio, para unidades lineares

Descricao

Material:
Aluminio fundido.
Parafuso de cabega cilindrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985, em aco.

Verséo:
preto revestido a pé.
Parafuso de cabeca cilindrica e porca sextavada, zincados.

Sob consulta:
Alavanca para fixacao.

N
IJ
y =
29135-18 1 18 42 42 5,5 37 | 28 28 30 30 M6x20
29135-30 2 30 60 60 6,5 50 | 40 42 42 45 M8x25
29135-40 1 40 90 90 8,5 70 | 60 60 64 64 M10x30
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29135 Abracadeiras com pedestal em aluminio, para unidades lineares

Cédigo do artigo Molde
de furacéo
29135-50 1 50 105 105 105 |8 | 74 74 80 80 M10x35
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