27858 Dobradicas de plastico com fric¢ao regulavel
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Descricao

Material:
Dobradica e coberturas em termoplastico PA reforcado com fibra de vidro.
Pecas de aco em aco inoxidavel.

Versao:
Dobradica e coberturas na cor preta.
Superficie das pecas de aco sem tratamento.

Indicacéo:

Dobradicas de friccdo permitem oo posicionamento da porta em qualquer angulo
desejado. A resisténcia de atrito pode ser ajustada de maneira continua (0-5 Nm)
com um parafuso de ajuste. As dobradicas estdo disponiveis com e sem guias de
fixag&o (tipo nariz) para perfis de aluminio.

0Os valores denominados de carga das dobradicas sdo valores de referéncia nao
vinculativos e ndo levam em conta os fatores de seguranca, portanto, excluem
quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados sdo de carater
informativo e ndo garantem as propriedades legais.

0s dados de carga foram apurados sob condi¢des laboratoriais. A aplicacéo
adequada das dobradicas € de inteira responsabilidade do usudrio.

Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradicas sé&o

fixadas, tipos de fixacdo, condices climaticas e o desgaste podem influenciar os
valores determinados.
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27858-56181800 54 17,75 17,75 27 27 56 - 400 | 325
27858-56181806 54 17,75 17,75 27 27 56 6 400 | 325
27858-56181808 54 17,75 17,75 27 27 56 8 400 | 325
27858-56232300 73,5 22,75 22,75 36,75 36,75 56 - 600 | 425
27858-56232308 73,5 22,75 22,75 36,75 36,75 56 8 600 | 425
27858-56232310 73,5 22,75 22,75 36,75 36,75 56 10 600 | 425
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