20200 Modulos de portais pneumaticos com guia linear de eixo
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Descricao

Material:
Corpo basico, deslizador de guia e placas de flange em liga-AL.
Eixos guia em aco.

Versao:

Corpo basico anodizado em cores naturais.
Deslizador de guia e placas de flange anodizados.
Eixos de guia endurecidos.

Indicacéo:

Mddulos de portais com eixos de aco de precisdo e buchas de esfera. 0
acionamento ¢ efetuado pneumaticamente através de um cilindro pneumatico sem
haste do pistdo. Alta capacidade de carga devido ao perfil de aluminio endurecido
autoportante. Os mddulos podem ser utilizados em qualquer posi¢éo de montagem.
0Os dados de carga sdo validos para cargas dinamicas.

Repetibilidade precisa de +0,02 mm.

Faixa de temperatura:
+5 °C até +70 °C
(+5 °C até +60 °C em tamanho 65)

Sob consulta:
* Qutros comprimentos (curso S max. 5000 mm), bem como posicées
intermedidrias.

Acessorios:
Amortecedor, sensor de proximidade e conector de encaixe, veja tabela.
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20200 Modulos de portais pneumaticos com guia linear de eixo

isdo geral dos artigo

Cadigo do artigo Tamanho Al B Bt | C1 C2| C3 D1 | D2 j E1 E2| H H1

20200-1065X0500 65 42 65 | 75 | 81|25 |68 |10 | M5 |50 20 70 69,5 115 | 21,56 175 500
20200-1090X0500 90 67 90 | 100 | 81 |25 |68 | 10| M6 |[65/25|25 85 84,5 25 3% 235 500
20200-1115X0500 115 97 125|135 |10 | 5 |85 |13 | M8 |90/20|30 115 | 1145 25 448 305 500

Cédigo do artigo Tamanho L1 | L2 (K]
20200-1065X0500
20200-1090X0500 90 150 |32 1175 25,5 4 G1/8 9 23 30 38 64,5
20200-1115X0500 115 220 |32 1525 25,5 6 G1/4 155 195 | 405 | 60,5 | 625

Consumo de ar a cada
10 mm de curso com

Tamanho Forga do Cilindro-0
pistdo em

6 bar (N)

Cédigo do artigo

20200-1065X0500 65 150 18 18 260 | 260 | 460 | 610 | 610 | 610
20200-1090X0500 90 250 25 35 310 | 410 | 410 | 560 | 750 | 750 | 750
20200-1115X0500 115 640 40 88 1570 | 2270 | 2270 | 1550 | 2070 | 2070 | 2070
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