22007_10 Eixos dentados perfil T10

Descricao

Material:
Aluminio.

Versao:
Superficie sem tratamento.

Indicacéo:
Perfil T padréo, de acordo com a norma DIN 7721-2, com divisdo métrica (dentes
em trapézio). Para a fabricagéo propria de polias dentadas.
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22007-10010 T10 10 29,98 140 140
22007-10011 T10 11 33.16 140 140
22007-10012 710 12 36,35 140 140
22007-10013 T10 13 395 140 140
22007-10014 T10 14 027 160 160
22007-10015 T10 15 159 160 160
22007-10016 T10 16 29,1 160 160
22007-10017 90 17 52,25 160 160
22007-10018 T10 18 55,45 160 160
22007-10019 T10 19 58,65 160 160
22007-10020 T10 20 61,8 160 160
22007-10021 T10 71 65 160 160
22007-10022 90 22 66,2 160 160
22007-10023 T10 23 71.35 160 160
22007-10024 T10 2 74,55 160 160
22007-10026 T10 2 80,9 160 160
22007-10028 T10 28 87.25 160 160
22007-10030 70 30 93,65 160 160
22007-10032 T10 &7 100 160 160
22007-10034 T10 3 106,4 160 160
22007-10036 Ti0 36 112,75 160 160
22007-10038 T10 38 119,1 160 160
22007-10040 T10 40 125,45 160 160
22007-10045 T10 15 1414 160 160
22007-10048 T10 18 150,95 160 160
22007-10060 10 60 189,1 160 160
22007-10072 T10 72 297,29 160 160
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