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Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Descrição

Material:
Poliuretano (PU) com corda de tração em aço.

Indicação:
Correias dentadas com perfil trapezoidal de acordo com a norma DIN 7721 T1.
Ideais para acionamentos com alta tensão de flexão. Utilização possível com polias
de diâmetros muito pequenos. Utilização geral em acionamentos lineares, para
pequenas transmissões de potência e na tecnologia de transporte. Correias em
poliuretano são soldáveis. Nas correias soldadas, a transmissão de potência é
reduzida aprox. 50%.

Tolerância de largura: ±0,5 mm
Tolerância de espessura: ±0,2 mm

Sob consulta:
Outros comprimentos.
Com divisão T5 em passos de 5 mm.
Com divisão T10 em passos de 10 mm.
Comprimento máximo de correia 100 metros.

Desenhos

Visão geral dos artigos

Código do artigo Perfil Largura da correia Força de tensão estática
máx. N

Comprimento placa de fixação
para correias

adequada
22054-0510X0500 T5 10 320 500 22012-05101
22054-0510X1000 T5 10 320 1000 22012-05101
22054-0510X1500 T5 10 320 1500 22012-05101
22054-0510X2000 T5 10 320 2000 22012-05101
22054-0510X2500 T5 10 320 2500 22012-05101
22054-0510X3000 T5 10 320 3000 22012-05101
22054-0510X3500 T5 10 320 3500 22012-05101
22054-0510X4000 T5 10 320 4000 22012-05101
22054-0510X5000 T5 10 320 5000 22012-05101
22054-0516X0500 T5 16 540 500 22012-05161
22054-0516X1000 T5 16 540 1000 22012-05161
22054-0516X1500 T5 16 540 1500 22012-05161
22054-0516X2000 T5 16 540 2000 22012-05161
22054-0516X2500 T5 16 540 2500 22012-05161
22054-0516X3000 T5 16 540 3000 22012-05161
22054-0516X3500 T5 16 540 3500 22012-05161
22054-0516X4000 T5 16 540 4000 22012-05161
22054-0516X5000 T5 16 540 5000 22012-05161
22054-0525X0500 T5 25 900 500 22012-05251
22054-0525X1000 T5 25 900 1000 22012-05251
22054-0525X1500 T5 25 900 1500 22012-05251
22054-0525X2000 T5 25 900 2000 22012-05251
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Visão geral dos artigos

Código do artigo Perfil Largura da correia Força de tensão estática
máx. N

Comprimento placa de fixação
para correias

adequada
22054-0525X2500 T5 25 900 2500 22012-05251
22054-0525X3000 T5 25 900 3000 22012-05251
22054-0525X3500 T5 25 900 3500 22012-05251
22054-0525X4000 T5 25 900 4000 22012-05251
22054-0525X5000 T5 25 900 5000 22012-05251


