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Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Descrição

Material:
Carcaça igumid® G,
Calota de iglidur® W300.

Versão:
preto.

Indicação:
Os mancais retos compensam desalinhamentos, posições irregulares e deflexões de
eixos. Eles são fáceis de montar e adequados especialmente para o alojamento de
movimentos rotacionais, oscilantes e axiais. Os mancais retos igubal® são livres de
manutenção e concebidos para o funcionamento a seco.

Montagem:
Os mancais retos foram planejados para fixação com dois parafusos.

A tolerância no diâmetro interno foi projetada com E10. O eixo correspondente deve
ter uma tolerância entre h6 e h9.

Desenhos

Visão geral dos artigos

Código do artigo A B B1 D D1 H H1 H2 L L1 Ângulo máx.
de oscilação

Carga de tração
estática máx. N
em curto tempo

Carga de tração
estática máx N
a longo prazo

Carga de pressão axial
estática máx.N

Torque de aperto
máx orifícios oblongos

Nm
23500-05 26,7 8 6 5 3,3 14 7 4 34 5 30° 700 350 400 0,6
23500-06 34,5 9 7 6 4,5 18 10 5,5 43 6 29° 1100 550 400 1,3
23500-08 35,5 12 9 8 4,5 20 10 6 47 7 25° 1300 650 800 1,3
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Visão geral dos artigos

Código do artigo A B B1 D D1 H H1 H2 L L1 Ângulo máx.
de oscilação

Carga de tração
estática máx. N
em curto tempo

Carga de tração
estática máx N
a longo prazo

Carga de pressão axial
estática máx.N

Torque de aperto
máx orifícios oblongos

Nm
23500-10 48,5 14 10,5 10 5,5 26 14 7,5 62 8 25° 1500 750 1100 2,5
23500-12 49,5 16 12 12 5,5 28 14 8,5 65 9 25° 2200 1100 1150 2,5
23500-14 64,4 19 13,5 14 6,6 34 18 9,5 82 11 23° 2400 1200 1200 4,5
23500-16 65,4 21 15 16 6,6 36 18 10,5 86 12 23° 3000 1500 1800 4,5
23500-18 72 23 16,5 18 9 42 22 11,5 93 13 23° 3500 1750 1900 10,5
23500-20 73 25 18 20 9 44 22 13 98 14 23° 4700 2350 2500 10,5
23500-22 81 28 20 22 9 48 24 14 108 16 22° 6100 3050 2700 10,5
23500-25 94 31 22 25 9 54 27 16 124 17 22° 6600 3300 3200 10,5
23500-30 105 37 25 30 11 64 32 17 139 20 22° 8100 4050 3750 21,5


