24070 Carcaca para porcas flangeadas

Fuso de esferas recirculantes com porca
flangeada montada em uma carcaca

© norelem

Descricao

Material:
Aco.

Versao:
peca brunida.

Indicacéo:

As carcagas sdo adequadas para a montagem de porcas flangeadas, de acordo com
a norma DIN 69051, parte 5. A altura do eixo do alojamento do fuso é adaptada

as unidades de mancais fixos 24072 e as unidades de mancais com rolamentos
livres 24074. As carcagas sdo aparafusaveis tanto pelo lado superior como inferior e
podem ser fixadas por dois pinos esféricos ou cilindricos.

Fornecimento com 6 unidades de parafusos de fixacdo da classe de resisténcia 8.8.
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24070 Carcaca para porcas flangeadas
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24070-016 16 86 50 | 52 | 28 | 7,7 8,4 M10 M5 |38 |68(23 58 32|22 | 7 | 15|42 10|15| 12
24070-020 20 94 58 | 60 | 36 | 7,7 8,4 M10 M6 |47 |77 |25 |64 34 |22 | 7 | 17 |46 16| 15| 15
24070-025 25 108 | 63 | 66 | 40 | 9,7 10,5 M12 M6 |51 88|29 |72 39 |27 |10 | 19 |46 16|18 | 15
24070-032 32 112 | 70 | 72 | 50 | 9,7 10,5 M12 M8 | 6592|2982 42 |27 |10 | 19|49 16|18 |20
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