10142 Perfis em aluminio 40x40 leves Tipo B

Descricao

RAED
Material:
Aluminio EN AW-6063 T66 (AIMgSi0,5 F25).

Versao:
endurecido termicamente, anodizado em cores naturais.

Indicacéo:
Perfil em aluminio na versdo leve para construgdes com peso otimizado.

Sob consulta:
Corte em meia esquadria 15°, 30° e 45°.
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10142 Perfis em aluminio 40x40 leves Tipo B
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Cédigo do artigo Largura Perfil 1\ Wx Wy Superficie do perfil Peso

de cm*  cm®*  cmd cm? aprox. kg/m
ranhura

10142-104040X1000 1000 | 9,06 | 9,06 | 4,53 | 4,53 5,61 1,51

Seu comprimento desejado n&o pode ser visualizado?Fale conosco! Entre em contato agora mesmo com nossos especialistas.Observe que o
comprimento méximo de fornecimento é de 6000 mm. Faga o seu pedido agora clicando aqui.
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