07320 Arruelas reforcadas para tornos de bancada de aco ou aluminio DIN 6340

Descricao

Material:
Aco ou EN AW-7022.

Versao:

Aco: estampado, prensado plano e temperado com resisténcia de 1200 - 1400 N/
mm?2, cor preta

Aco torneado: brunido

Aluminio torneado, anodizado.
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07320-06 07320-206 07320-306 6,4 17 3 M6
07320-08 07320-208 07320-308 8,4 23 4 M8
07320-10 07320-210 07320-310 10,5 28 4 M10
07320-12 07320-212 07320-312 13 35 5 M12
07320-14 07320-214 07320-314 15 40 5 M14
07320-16 07320-216 07320-316 17 45 6 M16
07320-18 07320-218 07320-318 19 45 6 M18
07320-20 07320-220 07320-320 21 50 6 M20
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07320 Arruelas reforcadas para tornos de bancada de aco ou aluminio DIN 6340

Codigo do artigo Aco Cédigo do artigo Aluminio Cédigo do artigo Aco torcido para
parafuso

07320-22 - - 23 50 5,6 M22

07320-24 07320-224 - 25 60 8 M24

07320-30 07320-230 - 31 68 10 M30

07320-36 07320-236 - 38 80 10 M36

- 07320-222 - 23 50 8 M22
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