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Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Descrição

Material:
Aço temperado.

Versão:
Olhal de suspensão revestido com Envirolox®.
Arruela cromada.

Indicação:
Além do teste da capacidade de carga (fator de segurança 5:1), todas as versões
são submetidas adicionalmente a uma verificação visual. A nova camada protetora
Envirolox® oferece uma melhor proteção contra condições ambientais extremas.
Possíveis áreas de aplicação: em atmosferas corrosivas, como por ex. fretes
marítimos, indústria química, etc.

Desenhos

Visão geral dos artigos

Código do artigo A B D D1 H L R S Capacidade
máx. de carga

kg

Torque
de aperto

Nm
07735-08 46,7 22 M8 19 67,8 12,5 10,9 9,7 400 9,81
07735-10 46,7 22 M10 19 67,8 17,5 10,9 9,7 450 16,7
07735-12 89,4 46 M12 38,1 121,4 19 22,4 19 1050 37,3
07735-16 89,4 46 M16 38,1 121,4 29 22,4 19 1900 80,4
07735-20 89,4 46 M20 38,1 121,4 34 22,4 19 2150 133
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Visão geral dos artigos

Código do artigo A B D D1 H L R S Capacidade
máx. de carga

kg

Torque
de aperto

Nm
07735-120 130,6 70 M20 58,7 165,6 32 35,6 25,4 3000 133
07735-24 130,6 70 M24 58,7 165,6 37 35,6 25,4 4200 304
07735-30 165,1 90 M30 81 221,7 46 44,5 31,7 7000 588


