07780 Olhais de suspensao esféricos autotravantes
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Descricao

Material:
Aco.
Botdo de pressao de aluminio.

Verséo:
Aco, revestimento de fosfato de manganés.

Indicacéo:

Olhais de suspensao sao utilizados como elementos de carga rapidos e simples com
manilha movel.

Ao pressionar o botdo de pressao, as esferas destravam. Ao soltar o botdo de
pressdo, as esferas travam novamente com seguranca.

Protegido contra corrosao.

Com certificacéo TUV.

Dados X min., F1, F2 e F3 com fator de seguranca 5:1.

Faixa de temperatura:
max. +250 °C.

Acessorios:
Buchas de alojamento 07781.
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07780-2108X10 8 93 | 215 |10| 8,75 | 257 36 27 130|49| 87,5 1,5 5 8 1512105
07780-2108X15 8 | 935 | 215 |15] 8,75 | 257 36 27 130|49| 87,5 1,5 10 8 1512105
07780-2108X25 8 | 93 | 216 |25] 8,75 | 257 36 27 130|49| 87,5 1,5 15 8 151205
07780-2108X35 8 | 93 | 215 |35] 8,75 | 257 36 27 130|49| 87,5 15 15 8 1512105
07780-2110X15 10 11,7 | 21,56 |15 102 | 257 36 27 30|49 875 15 10 10 2712421
07780-2110X25 10| 11,7 | 216 | 25| 10,2 | 257 36 27 130|49| 87,5 15 10 10 2,7 12421
07780-2110X35 10| 11,7 | 2156 |35] 10,2 | 257 36 27 130|49| 87,5 15 10 10 2,7 |24 |21
07780-2110X50 10| 11,7 | 21,56 |50 | 10,2 | 257 36 27 30|49 875 15 10 10 2712421
07780-2112X15 12| 142 | 215 (15| 11 25,7 36 27 130|49| 87,5 15 10 12 35 (32|28
07780-2112X25 12| 142 | 215 |25 11 25,7 36 27 3049 875 15 15 12 35 32|28
07780-2112X35 12| 142 | 215 (35| 11 25,7 36 27 130|49| 87,5 15 15 12 35 (3228
07780-2112X50 12| 142 | 215 (50| 11 25,7 36 27 130|49| 87,5 15 15 12 35 (3228
07780-2516X25 16 | 18,6 25 |25 151 31 44,5 27 13049 92,8 15 15 16 48 | 45 | 41
07780-2516X50 16 | 18,6 25 50| 151 31 44,5 27 130|49| 928 15 35 16 48 | 45| 4.1
07780-2516X75 16 | 18,6 25 | 75| 15,1 31 44,5 27 130|49| 928 15 40 16 48 | 45| 4.1
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07780 Olhais de suspensao esféricos au

Cédigo do artigo D5 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 X Furo de
min. ax. alojamento
H11

07780-2520X50
07780-2520X75 20 | 245 30 | 75| 19,7 | 36,5 52 326 36|56 | 114 15 30 20 10 [ 85 |65
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