07782 Olhais de suspensao esféricos em aco inoxidavel, autotravantes

cosLsTANL]®
Rost
frei

STAINLESS STEEL

© norelem

NN

Descricao

Material:

Pinos e manilha em aco inoxidavel 1.4542.
BotAo de pressdo em aco inoxidavel 1.4305.
Esferas em ago inoxidavel 1.4125.

Mola de pressdo em aco inoxidavel 1.4310.

Versao:
Pinos e esferas endurecidos e passivados.

Indicacéo:

Olhais de suspenséo sao utilizados como elementos para suporte de carga rapidos e
simples, com manilha mével e barra de seguranca contra desprendimento acidental.
Ao pressionar o botdo de pressao, as esferas destravam. Ao soltar o botdo de
pressdo, as esferas travam novamente com seguranca.

Resistente a corrosédo e as intempéries.

Pinos de alta resisténcia endurecidos permitem cargas extremas com maxima
protecéo contra desgaste. Faixa de aplicacéo da temperatura até no max. 250 °C.
Certificacéo CE.

Dados X min., F1, F2 e F3 com fator de seguranga 5:1.

Acessorios:
Buchas de alojamento 07784.
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07782-2810X35 10 12 35 9 1,5 4,4 10 +0,1
07782-2810X50 10 12 50 9 1,5 4,4 10 +0,1
07782-2812X20 12 14,27 20 10 1,5 55 12 +0,1
07782-2812X25 12 14,27 25 10 1,5 55 12 40,1
07782-2812X30 12 14,27 30 10 1,5 55 12 +0,1
07782-2812X35 12 14,27 35 10 1,5 55 12 +0,1
07782-2812X40 12 14,27 40 10 1,5 55 12 +0,1
07782-2816X30 16 19 30 14 1,5 6,2 16 +0,1
07782-2816X35 16 19 35 14 1,5 6,2 16 +0,1
07782-2816X40 16 19 40 14 1,5 6,2 16 +0,1
07782-2816X75 16 19 75 14 1,5 6,2 16 +0,1
07782-2816X100 16 19 100 14 1,5 6,2 16 +0,1
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