06920 Puxadores ovais de aluminio com furo externo

Descricao

Material:
Aluminio oval EN AW-6060.

Versao:
preto ou vermelho rubi RAL 3003, revestido a pd.

Montagem:
Pelo lado de manuseio.

Acessorios:
Parafusos adequados para a fixagao dos puxadores:
- Parafuso de cabeca cilindrica ISO 4762-M5/ M6.
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06920-11000105 preto 100 21 13 | 55 |50 | 113 13,6 1000
06920-11120105 preto 112 21 13 | 55 |50 | 125 13,6 1000
06920-11120106 preto 112 25 17 | 6,6 | 55| 129 11 1000
06920-11200105 preto 120 21 13 | 55 |50 | 133 13,6 1000
06920-11200106 preto 120 25 17 | 6,6 | 55 | 137 1 1000
06920-11280105 preto 128 21 13 | 55 | 50 | 141 13,6 1000
06920-11280106 preto 128 25 17 | 6,6 | 55 | 145 11 1000
06920-11600105 preto 160 21 13 | 55 |50 | 173 13,6 1000
06920-11600106 preto 160 25 17 | 6,6 | 55 | 177 1 1000
06920-11800106 preto 180 25 17 | 6,6 | 55 | 197 11 1000
06920-11002705 vermelho rubi RAL 3003 100 21 13 | 55 |50 | 113 13,6 1000
06920-11122705 vermelho rubi RAL 3003 112 21 13 | 55 |50 | 125 13,6 1000
06920-11122706 vermelho rubi RAL 3003 112 25 17 | 6,6 | 55 | 129 11 1000
06920-11202705 vermelho rubi RAL 3003 120 21 13 | 55 |50 | 133 13,6 1000
06920-11202706 vermelho rubi RAL 3003 120 25 17 | 6,6 | 55 | 137 1 1000
06920-11282705 vermelho rubi RAL 3003 128 21 13 | 55 | 50 | 141 13,6 1000
06920-11282706 vermelho rubi RAL 3003 128 25 17 | 6,6 | 55 | 145 1 1000
06920-11602705 vermelho rubi RAL 3003 160 21 13 | 55 |50 | 173 13,6 1000
06920-11602706 vermelho rubi RAL 3003 160 25 17 | 6,6 | 55 | 177 1 1000
06920-11802706 vermelho rubi RAL 3003 180 25 17 | 6,6 | 55 | 197 1 1000
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