G Alavancas de comando forma C

Descricao

Material:
Botdes em duroplastico PF 31.
Alavanca em ago 1.0718 ou ago inoxidavel 1.4305.

Versao:
Duroplastico (termofixo) preto, altamente polido.
Aco brunido ou aco inoxidavel, superficie sem tratamento.
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06360-408X35 aco C 8 M6 20 35 9 3
06360-408X50 aco C 8 N6 20 50 9 3
06360-408X65 aco C 8 N6 20 65 9 3
06360-410X50 aco c 10 M8 25 50 13 38
06360-410X65 aco C 10 g %5 65 13 38
06360-410X80 aco C 10 I8 %5 80 13 38
06360-410X100 aco C 10 Mg 25 100 | 13 38
06360-412X65 aco C 12 10 30 65 15 46
06360-412X80 aco c 12 M10 30 80 15 46
06360-412X100 aco C 12 M0 30 100 | 15 46
06360-412X125 aco C 12 10 30 125 | 15 46
06360-414X80 aco C 14 12 35 80 6 53
06360-414X100 aco C 14 12 35 100 | 16 53
06360-414X125 aco c 14 M12 35 125 | 16 53
06360-414X160 aco C 14 12 35 160 | 16 53
06360-1408X35 aco inoxidavel C 8 N6 20 35 9 3
06360-1408X50 aco inoxidavel C 8 N6 20 50 9 3
06360-1408X65 aco inoxidavel C 8 N6 20 65 9 3
06360-1410X50 aco inoxidavel c 10 M8 25 50 13 38
06360-1410X65 aco inoxidavel C 10 Mg %5 65 13 38
06360-1410X80 aco inoxidavel C 10 I8 %5 80 13 38
06360-1410X100 aco inoxidavel C 10 Mg 25 100 | 13 38
06360-1412X65 aco inoxidavel C 12 M10 30 65 15 46
06360-1412X80 aco inoxidavel C 12 10 30 80 15 46
06360-1412X100 aco inoxidavel C 12 M0 30 100 | 15 46
06360-1412X125 aco inoxidavel C 12 M0 30 125 | 15 46
06360-1414X80 ago inoxidavel c 14 M12 35 80 16 53
06360-1414X100 aco inoxidavel C 14 12 35 100 | 16 53
06360-1414X125 aco inoxidavel C 14 12 35 125 | 16 53
06360-1414X160 aco inoxidavel C 14 12 35 160 | 16 53
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