06158_E Manipulos de quatro pontas em aco inoxidavel, semelhantes a norma

DIN 6335, forma E, furo cego roscado

‘Rost | Descricao
frei

sraLzos sTeEL Material:
Aco inoxidavel 1.4308.

Versao:
retificado e polido ou jateado.

Sob consulta:
Manipulos de quatro pontas de ago inoxidavel com rosca macho.
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Codigo do artigo Superficie

Corpo basico

06158-5032062 E polido M6 32 12 21 10 12 15
06158-5040082 E polido M8 40 14 26 14 15 18
06158-5050102 E polido M10 50 18 34 20 18 21
06158-5063122 E polido M12 63 20 42 25 2 25
06158-5032063 E jateado M6 32 12 21 10 12 15
06158-5040083 E jateado M8 40 14 26 14 15 18
06158-5050103 E jateado M10 50 18 34 20 18 21
06158-5063123 E jateado M12 63 20 42 25 2 25
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