06210_K Manipulos em estrela, forma K, com bucha roscada saliente de aco

Descricao

Material:
Termoplastico, preto.
Pecas em aco com classe de resisténcia 5.8 ou aco inoxidavel 1.4305.

Versao:
Pecas em aco passivado azul ou em ago inoxidavel com superficie sem tratamento.

Indicacéo:
Manipulos em estrela com bucha saliente de aco na versao com furo cego ou rosca
fémea sdo adequados principalmente para unides com pinos transversais.
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06210-205 K aco M5 25 10 17 9 7 9
06210-206 K aco M6 32 13,5 21 | 11 95 | 12
06210-2061 K aco M6 40 13,5 25 | 13 10 12
06210-208 K aco M8 40 13,5 25 | 13 10 12
06210-2081 K ago M8 50 19 32 | 17 12 17
06210-210 K aco M10 50 19 32 17 12 17
06210-2101 K aco M10 63 19 37 | 18 12 17
06210-212 K aco M12 63 19 37 | 18 12 17
06210-216 K aco M16 63 23 4 | 21 15 23
06210-305 K aco inoxidavel M5 25 10 17 9 7 9
06210-306 K aco inoxidavel M6 32 13,5 21 11 9,5 12
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06210_K Manipulos em estrela, forma K, com bucha roscada saliente de aco

Cédigo do artigo Forma Material
dos componentes

06210-3061 K aco inoxidavel M6 40 13,5 25 | 13 10 12
06210-308 K aco inoxidavel M8 40 13,5 25 | 13 10 12
06210-3081 K aco inoxidavel M8 50 19 32 | 17 12 17
06210-310 K aco inoxidavel M10 50 19 32 | 17 12 17
06210-3101 K ago inoxidavel M10 63 19 37 | 18 12 17
06210-312 K aco inoxidavel M12 63 19 37 | 18 12 17
06210-316 K aco inoxidavel M16 63 23 40 | 21 15 23
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