4 Botoes recartilhados

Descricao

Material:

Cabo termoplastico, grafite escuro.

Bucha em latdo ou aco inoxidavel 1.4305.

Pino roscado em aco 5.8 ou aco inoxidavel 1.4305.

Versdo:
Aco passivado azul.
Aco inoxidavel, superficie sem tratamento.

Sob consulta:
Cores adicionais.
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Botao recartilhado com rosca fémea
06094-003 rosca fémea Latdo M3 | 15 | 11 13 11,5 43 | 45
06094-004 rosca fémea Latdo M4 | 15 | 11 | 13 11,5 43 6
06094-005 rosca fémea Latdo M5 | 15 | 11 13 11,5 43 6
06094-0003 rosca fémea aco inoxidavel M3 15 | 11 13 11,5 4,3 4,5
06094-0004 rosca fémea aco inoxidavel M4 | 15 | 11 | 13 11,5 4,3 6
06094-0005 rosca fémea aco inoxidavel M5 | 15 | 11 | 13 11,5 4,3 6
06094-003X8 rosca macho aco M3 | 15 | 11 13 11,5 4,3 -
06094-003X10 rosca macho aco M3 15 | 1 13 11,5 4,3 -
06094-003X12 rosca macho aco M3 15 | 11 13 11,5 4,3 -
06094-003X15 rosca macho aco M3 | 15 | 11 13 11,5 43 -
06094-004X8 rosca macho aco M4 | 15 | 11 13 11,5 43 -
06094-004X10 rosca macho aco M4 15 | 11 13 11,5 4,3 -
06094-004X12 rosca macho aco M4 | 15 | 11 13 11,5 43 -
06094-004X15 rosca macho aco M4 15 | 11 13 11,5 4,3 -
06094-005X10 rosca macho aco M5 | 15 | 11 13 11,5 43 -
06094-005X12 rosca macho aco M5 | 156 | 11 13 11,5 43 -
06094-005X15 rosca macho aco M5 15 | 11 13 11,5 4,3 -
06094-005X20 rosca macho aco M5 | 15 | 11 13 11,5 43 -
06094-006X10 rosca macho aco M6 | 15 | 11 13 11,5 43 -
06094-006X15 rosca macho aco M6 | 15 | 11 13 11,5 43 -
06094-006X20 rosca macho aco M6 | 15 | 11 13 11,5 43 -
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06094-006X25 rosca macho aco M6 | 15 | 11 13 11,5 43
06094-0003X8 rosca macho aco inoxidavel M3 | 15 | 11 | 13 11,5 4,3
06094-0003X10 rosca macho aco inoxidavel M3 15 | 11 13 11,5 4,3
06094-0003X12 rosca macho aco inoxidavel M3 | 15 | 11 13 11,5 43
06094-0003X15 rosca macho aco inoxidavel M3 | 15 | 11 13 11,5 43
06094-0004X8 rosca macho aco inoxidavel M4 | 15 | 11 | 13 11,5 4,3
06094-0004X10 rosca macho aco inoxidavel M4 | 15 | 11 | 13 11,5 43
06094-0004X12 rosca macho aco inoxidavel M4 15 | 11 13 11,5 4,3
06094-0004X15 rosca macho aco inoxidavel M4 | 15 | 11 13 11,5 43
06094-0005X10 rosca macho aco inoxidavel M5 | 15 | 11 13 11,5 43
06094-0005X12 rosca macho aco inoxidavel M5 | 15 | 11 | 13 11,5 4,3
06094-0005X15 rosca macho aco inoxidavel M5 | 15 | 11 13 11,5 43
06094-0005X20 rosca macho aco inoxidavel M5 15 | 11 13 11,5 4,3
06094-0006X10 rosca macho aco inoxidavel M6 | 15 | 11 13 11,5 43
06094-0006X15 rosca macho aco inoxidavel M6 | 15 | 11 13 11,5 43
06094-0006X20 rosca macho aco inoxidavel M6 | 15 | 11 | 13 11,5 43
06094-0006X25 rosca macho aco inoxidavel M6 | 15 | 11 13 11,5 43
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