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Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Descrição

Material:
Puxador em aço inoxidável 1.4404.
Material de fixação 1.4301.

Versão:
Superfície semibrilhante com vibroacabamento.

Desenhos

Visão geral dos artigos

Código do artigo A B B1 D H L R T Capacidade
de carga

N
06924-10005 100 12 8 M5x10 40 108 22 10 1000
06924-12005 120 12 8 M5x10 40 128 22 10 1000
06924-15005 150 12 8 M5x10 40 158 22 10 1000
06924-18005 180 12 8 M5x10 40 188 22 10 1000
06924-25005 250 12 8 M5x10 40 258 22 10 1000
06924-10006 100 19,5 10 M6x12 45 110 24 12 1000
06924-12006 120 19,5 10 M6x12 45 130 24 12 1000
06924-15006 150 19,5 10 M6x12 45 160 24 12 1000
06924-18006 180 19,5 10 M6x12 45 190 24 12 1000
06924-25006 250 19,5 10 M6x12 45 260 24 12 1000
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Visão geral dos artigos


