06927 Puxadores tubulares de aluminio com cantos de fixacao angulares de

plastico

Descricao

Material:

Barra do puxador em aluminio EN AW-6060.

Cantos de fixacdo em poliamida, reforgados com shot peening.
Bucha roscada em latdo.

Bucha de fixagdo em aco inoxidavel.

Versao:
Barra do puxador em cores naturais ou preto anodizado.
Cantos de fixacdo na cor aluminio ou preta.

Indicacéo:
Puxadores com perfil oval encaixaveis. Versdo com cantos de plastico e barra oval
em aluminio.
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06927-1200081 natural cor aluminio 200 | 36 | M8 | 65 | 220 1000
06927-1250081 natural cor aluminio 250 | 36 | M8 | 65| 270 1000
06927-1300081 natural cor aluminio 300 |3 | M8 | 65| 320 1000
06927-1400081 natural cor aluminio 400 | 36 | M8 | 65 | 420 1000
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06927 Puxadores tubulares de aluminio com cantos de fixacao angulares de I
pla’stico _

Codigo do artigo Cor Cor Capacidade
do corpo dos componentes de carga
bésico \

06927-1500081 natural cor aluminio

06927-1200082 natural preto 200 | 36 | M8 | 65 | 220 1000
06927-1250082 natural preto 250 | 36 | M8 | 65 | 270 1000
06927-1300082 natural preto 300 | 36 | M8 | 65| 320 1000
06927-1400082 natural preto 400 | 36 | M8 | 65 | 420 1000
06927-1500082 natural preto 500 | 36 | M8 | 65 | 520 1000
06927-1200083 preto preto 200 | 36 | M8 | 65 | 220 1000
06927-1250083 preto preto 250 | 36 | M8 | 65 | 270 1000
06927-1300083 preto preto 300 | 36 | M8 | 65| 320 1000
06927-1400083 preto preto 400 | 36 | M8 | 65 | 420 1000
06927-1500083 preto preto 500 | 36 | M8 | 65 | 520 1000
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