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Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Descrição

Material:
Aço.

Versão:
Arruela retificada com alta precisão.
Puxador com cromado brilhante.

Indicação:
Estes puxadores são utilizados principalmente em aparelhos ópticos, dispositivos de
laboratório, aparelhos de áudio, vídeo e HiFi, etc. As arruelas avulsas estão incluídas
no fornecimento.

Sob consulta:
Outras versões de acabamento.

Desenhos

Visão geral dos artigos

Código do artigo A B D D1 H L T Capacidade
de carga

N
06930-03203 32 8 M3 5 21 40 6 1000
06930-04203 42 8 M3 5 25 50 6 1000
06930-05503 55 8 M3 5 25 63 6 1000
06930-07603 76 8 M3 5 25 84 6 1000
06930-08803 88 8 M3 5 25 96 6 1000
06930-03204 32 12,5 M4 8 33 44,5 8 1000
06930-05504 55 12,5 M4 8 33 67,5 8 1000
06930-06404 64 12,5 M4 8 33 76,5 8 1000
06930-08804 88 12,5 M4 8 33 100,5 8 1000
06930-09604 96 12,5 M4 8 33 108,5 8 1000
06930-09804 98 12,5 M4 8 33 110,5 8 1000
06930-10204 102 12,5 M4 8 33 114,5 8 1000
06930-12004 120 12,5 M4 8 33 132,5 8 1000
06930-12804 128 12,5 M4 8 33 140,5 8 1000
06930-13604 136 12,5 M4 8 33 148,5 8 1000
06930-05505 55 15 M5 10 41 70 10 1000
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Visão geral dos artigos

Código do artigo A B D D1 H L T Capacidade
de carga

N
06930-08805 88 15 M5 10 41 103 10 1000
06930-10005 100 15 M5 10 41 115 10 1000
06930-10205 102 15 M5 10 41 117 10 1000
06930-11505 115 15 M5 10 41 130 10 1000
06930-12005 120 15 M5 10 41 135 10 1000
06930-13605 136 15 M5 10 41 151 10 1000
06930-18005 180 15 M5 10 41 195 10 1000
06930-20005 200 15 M5 10 41 215 10 1000
06930-23505 235 15 M5 10 41 250 10 1000
06930-25005 250 15 M5 10 41 265 10 1000


