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Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Descrição

Material:
Aço ou aço inoxidável 1.4305.

Versão:
Versão em aço:
Superfície retificada com alta precisão e cromada brilhante ou barra com
revestimento adicional de plástico e superfície lisa.

Versão em aço inoxidável:
Superfície semibrilhante, sem sulcos, com vibroacabamento.

Indicação:
Material de fixação em aço zincado ou inoxidável estão incluídos no fornecimento.
Dispositivo de retenção com mola disponível em ambas as extremidades.

Desenhos

Visão geral dos artigos

Código do artigo Material
do corpo
básico

Versão 2 A B D H L Capacidade
de carga

N
06934-1001 aço - 100 18 M10x1 43 118 500
06934-1201 aço - 120 18 M10x1 43 138 500
06934-1801 aço - 180 18 M10x1 43 198 500
06934-1002 aço com revestimento plástico 100 18 M10x1 43 118 500
06934-1202 aço com revestimento plástico 120 18 M10x1 43 138 500
06934-1802 aço com revestimento plástico 180 18 M10x1 43 198 500
06934-1003 aço inoxidável - 100 18 M10x1 43 118 500
06934-1203 aço inoxidável - 120 18 M10x1 43 138 500
06934-1803 aço inoxidável - 180 18 M10x1 43 198 500
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Visão geral dos artigos


