06940 Puxadores tubulares de aluminio com suporte de plastico

Descricao

Material:
Suporte e capas de acabamento em poliamida refor¢cada com shot peening.
Tubo de ligagdo em aluminio, EN AW-6060.

Verséo:

Tubos de ligacao retificados e de fino acabamento, anodizados nas cores preto ou
natural.

Suporte e capas de acabamento do tubo semifoscos com estrutura fina, pretos.

Indicacéo:
As porcas de rebite cego embutidas de forma fixa protegem as juntas aparafusadas
entre o suporte e tubo contra rompimento.
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06940-200061 anodizado preto 200 30 M6 75 288 800
06940-250061 anodizado preto 250 30 M6 75 338 800
06940-300061 anodizado preto 300 30 M6 75 388 800
06940-400061 anodizado preto 400 30 M6 75 488 800
06940-500061 anodizado preto 500 30 M6 75 588 800
06940-200063 anodizado natural 200 30 M6 75 288 800
06940-250063 anodizado natural 250 30 M6 75 338 800
06940-300063 anodizado natural 300 30 M6 75 388 800
06940-400063 anodizado natural 400 30 M6 75 488 800
06940-500063 anodizado natural 500 30 M6 75 588 800
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