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Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Descrição

Material:
Tubo de ligação em aço inoxidável 1.4301.
Suporte em alumínio fundido sob precisão.
Capa de acabamento reforçada com shot peening.
Parafusos e elementos de fixação em aço.

Versão:
Tubo de ligação retificado e de fino acabamento.
Suporte revestido a pó, na cor preta.
Capa de acabamento na cor preta.
Parafusos e elementos de fixação zincados e cromados.

Indicação:
Puxadores tubulares para a construção de máquinas e aparelhos. Possibilitam a
montagem dianteira de componentes com a maior facilidade. Aparafusamento em
qualquer distância no mesmo comprimento do puxador.
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Desenhos

Visão geral dos artigos

Código do artigo A A1 B E H L Capacidade
de carga

N
06941-0600101 380 380 40 85 100 640 1000
06941-0700101 480 480 40 85 100 740 1000
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Visão geral dos artigos

Código do artigo A A1 B E H L Capacidade
de carga

N
06941-0800101 500 500 40 125 100 840 1000
06941-0900101 600 600 40 125 100 940 1000
06941-1000101 700 700 40 125 100 1040 1000


