06942 Puxadores tubulares de aco inoxidavel com cantos de fixacao angulares I

de plastico

EoELSTAML]®
Rost
frei

STAINLESS STEEL

A - 120mm

Descricao

Material:

Cantos de fixagdo em termoplastico reforcado com shot peening.
Tubo de ligagdo em aco inoxidavel 1.4301.

Encaixes em aco inoxidavel 1.4305.

Versao:

Cantos de fixacdo com estrutura fina, cor preta.
Tubo de ligacéo retificado e de fino acabamento.
Encaixes de torneamento preciso.

Indicacéo:

Encaixe exato do tubo nos pinos de plastico através de nervuras de fixacéo.
Resistente aos respingos de agua devido aos 0-Rings.

0Os diversos encaixes de fixagdo possibilitam a montagem através de
aparafusamento frontal, traseiro e entre eles.

0s puxadores com encaixes para cabeca do parafuso sdo fornecidos com material
de fixacdo em aco inoxidavel.

0s puxadores com encaixe roscado sdo fornecidos sem parafusos.

Indicacdo de desenho:
Forma A: encaixe para cabeca do parafuso
Forma B: encaixe roscado

1) Encaixe para cabeca do parafuso (A) ou encaixe roscado (B).
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06942-300101 A 300 80 11 90 350 1000
06942-350101 A 350 80 1 90 400 1000
06942-400101 A 400 80 11 90 450 1000
06942-500101 A 500 80 11 90 550 1000
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06942 Puxadores tubulares de aco inoxidavel com cantos de fixacao angulares I

de plastico

Cddigo do artigo Capacidade
de carga
\

06942-600101 A

06942-300102 B 300 80 M10 90 350 1000
06942-350102 B 350 80 M10 90 400 1000
06942-400102 B 400 80 M10 90 450 1000
06942-500102 B 500 80 M10 90 550 1000
06942-600102 B 600 80 M10 90 650 1000
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