04485 Grampos de fixacao com forca de fixagcao para baixo e pino de apoio

Descricao

Material:
Carcaca, braco em ago temperado.
Garra fixadora em aco ferramenta.

Versao:

Carcaca temperada e brunida.
Braco brunido.

Garra fixadora temperada e brunida.

Indicacéo de desenho:
T) Pino roscado com sextavado interno
S) Posicionador com esfera

Brago de
fixacdo

i:z!

Placa para suporte

de dispositivos Parafuso de cabeca cilindrica

com sextavado interno

Pino roscado
com sextavado interno
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04485 Grampos de fixacao com forca de fixagcao para baixo e pino de apoio
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04485-02508 62 [22]40(14|20(3[14| 3 | 25-32 [12] 14 |85|5| 14 | 755 | M8x20 M4x8 6000 15
04485-03210 78 |25|50|18|25(4/18| 3,7 | 32-40 |16| 17,5 | 11 |7 | 175 | 95 | Miox25 | Msx10 10000 30
04485-04012 93 [32/60|21|30(5| 21| 45| 40-48 |20 20 |13 |8 | 21 | 113 | Mi2x30 | Mexi2 17000 65
04485-04816 124 |38(80(28(40(6|27| 6 | 48-63 |25| 26 | 17 |10| 28 | 151 | Mi6xd0 | M8xi6 25000 130

© norelem

www.norelem.com




