04516_C Grampos de fixacao com forca de fixacao para baixo forma C

Descricao

Material:
Aco.

Versao:
peca cementada e brunida.

Indicacéo:

0 grampo de fixagdo com forga de fixacdo para baixo é um elemento de fixagdo
rapida, que permite apertar pecas de trabalho através do mordente giratorio, o qual
serd acionado pelo disco de trava excéntrico helicoidal, apertando simultaneamente
a peca de usinagem contra os batentes fixos e sobre um suporte.

0 grampo de fixagdo com forga de fixaco para baixo pode ser posicionado e fixado
em um sistema de fixacdo modular (com perfuragao em intervalos), através do
parafuso limitador e da bucha centralizadora (veja desenho).

As versdes 04516-006010, 04516-006015, 04516-006030 e 04516-006035
possuem 2 encaixes redondos de metal duro.

Forca de tensao:
04516-006... = 3800 N
04516-010... = 7200 N
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04516-006015
04516-010015
04516-006035
04516-010035

a direita 78 |25 12| 6,2 9,5 25 | 08 |12 8
a direita 121,5 |40 18] 10,2 27 45 | 12,7 120|113
a esquerda 78 12512/ 62 | 95 | 25 | #8 [12]8
a esquerda 121,5 |40 18| 10,2 27 45 | 12,7 20|13

241 45|35 26| 465 22\ 20 | 110 3800
39| 74|55 42| 73 35| 31,5|143 7200
24/45135 26| 465 22| 20 110 3800
39| 74|55 42| 73 35| 31,5143 7200
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