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Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Descrição

Material:
Parte externa em perfil de alumínio.
Cunha de aço cementado.

Versão:
Parte externa anodizada.
Cunha brunida.

Indicação:
A cunha de fixação possibilita a fixação simultânea de duas peças de usinagem. A
cunha de fixação dupla é ideal para a fixação de peças redondas e retangulares.
Devido ao seu design compacto, é possível efetuar múltiplas fixações com economia
de espaço.

Indicação de desenho:
No estado fixado deve ser alcançada a medida máx. B1 declarada na tabela.

Desenhos
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Visão geral dos artigos

Código do artigo D L B1
mín. - máx.

B2 H H1 Força de
aperto

máx. kN

Torque
de aperto
máx Nm

04522-04 M4 15,9 12,3 - 13,1 10,4 12,7 5,6 2,2 3,4
04522-06 M6 23,8 18,6 - 19,9 16,1 19 9,5 6,7 14,3
04522-08 M8 31,7 24,8 - 26,6 20,8 25,4 12,7 8,9 14,5
04522-12 M12 47,6 37,3 - 39,7 30,8 38,1 19 15,6 38,4
04522-16 M16 63,5 49,7 - 52,8 41,2 50,8 25,4 26,7 74,6


