04395 Pinos de fixacao

Pinos de fixagédo

Descricao

Material:

Pinos de fixa¢éo em ago.

Parafuso de fixacdo em aco temperado.
Anel de aperto em latdo.

Versao:

Pinos de fixag&o endurecidos e brunidos.
Parafuso de fixa¢&o brunido.

Anel de aperto com superficie sem tratamento.

Indicacéo:

0Os pinos de fixagdo podem ser fixados com porcas T diretamente nas mesas
coordenadas. A estreita classe de tolerancia (js6) na altura garante a fixagao paralela
a mesa.

A area de fixagcdo compreende a faixa de aperto de 8 - 40 mm. Parafusos de

fixacdo para faixas de aperto entre 40 - 67 e 65 - 87 mm podem ser adquiridos
adicionalmente.

0Os anéis intermediarios impedem danos na mesa e deslocamentos no momento

de aperto. O anel de aperto em latdo impede a formagao de marcas na peca de
usinagem.

04395-050 50 8-40
04395-100 100 8-40
Parafusos de fixacao
04395-4067 40-67
04395-6587 65-87
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