04400 Grampos de tracao (Heavy)
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Descricao

Material:
Carcaca, anel de fixagdo e corpo do cabo em ago temperado.
Cabo em duroplastico PF 31 (termofixo).

Verséo:

Carcaca e anel de fixagdo endurecidos e brunidos.
Corpo do cabo brunido.

Cabo na cor preta.

Indicacéo:

0Os dados sobre as tolerancias da pe¢a de usinagem recomendados na fixagdo com
pinos de guia (Heavy) devem ser respeitados. Para fixar a peca com seguranca, o
cabo deve estar entre a posicéo de fixagéo recomendada e o ponto final.

* Espessura max. da peca de usinagem, veja pino de guia 04400 (medida C).
** Forga manual admissivel para o cabo.
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04400 Grampos de tracao (Heavy)
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04400 Grampos de tracao (Heavy)

Codigo do artigo A B C|D E Forga Tolerancia recomendada Forca Forca
de aperto para espessura manual de retencéo
N da peca de usinagem FHN I\

04400-506501 50(65|28 12|36
04400-638001 63|80/34 16|45 M10x18 |28 2,5 12|50 180 8000 +0,8* 600** 14000
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