03089 Buchas cilindricas

Descricao

Material:
Aco ou aco inoxidavel 1.4034.

Versao:

Versdo em aco:

peca brunida, endurecida e retificada.

Versdo em aco inoxidavel:

superficie sem tratamento, endurecida e retificada.

Indicacéo:
Bucha adequada para os pinos de reten¢éo com pino de guia para travamento
cilindrico (03089) versdo “Premium”.

Montagem:
Para aumentar a precisdo da coaxialidade, os alojamentos da bucha e os pinos de
retencdo versdo “Premium” devem ser fabricados em conjunto.
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03089-9005 aco 5 8 6
03089-9006 aco 6 10 7
03089-9008 aco 8 13,5 9,5
03089-9010 aco 10 17 11,5
03089-90005 aco inoxidavel 5 8 6
03089-90006 aco inoxidavel 6 10 7
03089-90008 aco inoxidavel 8 13,5 9,5
03089-90010 aco inoxidavel 10 17 11,5
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