03186 Pinos de retencao de alta precisao de agco com manipulo bola plastico e I

pino de travamento cilindrico

Descricao

Material:
Aco, manipulos bola em termoplastico.

Versao:
peca endurecida e retificada, manipulos bola em grafite escuro.

Indicacéo:

0s pinos de retencdo com buchas formam uma combinacéo ideal, possibilitando um
rapido posicionamento e fixagdo. Através da precisao dos pinos de retencéo e das
buchas, é possivel alcangar uma alta repetibilidade no encaixe de dois elementos.

Indicagdo técnica, veja instrucdes de montagem.

Indicacdo de desenho:
Forma A: padrao
Forma B: engatavel
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Pinos de retencao de precisdo com pino de guia para travamento, cilindrico
03186-010 03186-110 10[16 19]25| 79 | 25 | -/36,5 [13/2,5(31] 10 15 30 M6

© norelem www.norelem.com




03186 Pinos de retencao de alta precisao de agco com manipulo bola plastico e I
pino de travamento cilindrico _

Codigo do artigo Cddigo do artigo D D1|D2 D3 L L5 L6 Curso Forga de Forga de Rosca fémea
Forma A padrdo Forma B bloqueavel S mola inicial ERIE] manipulo
F1 aprox. N F2 aprox. N bola
03186-012 03186-112 3
03186-016 03186-116 16|25 28|40| 106,5 | 41,5| -/53 [13| 3 |42 10 20 50 M10
03186-020 03186-120 20130 33(40| 1145 [415| -/53 (13| 3 [50| 10 36 63 M10
03186-025 03186-125 25138 42(50| 134 | 51 | -/62,5 (13| 3 [60| 10 20 73 M10
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