03099 Pecas de retencao em aluminio

Descricao

Material:
Aluminio 3.2163.

Versao:
preto.

Indicacéo:

As pegas de retencdo servem como suporte de montagem para travas e pinos de
retengdo, ampliando assim o &mbito de utilizagio destes elementos. Utilizavel com
parafuso de cabeca cilindrica DIN 912 /1S0 4762.

Indicacdo de desenho:
Forma A: Furo de fixagdo paralelo a rosca
Forma B: Furo de fixacdo perpendicular & rosca
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03099 Pecas de retencao em aluminio
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03099-306 A M6 45 8 20 10 13 - 30 3,2
03099-3061 A M6x0,75 4,5 8 20 10 13 - 30 3,2
03099-308 A M8 45 8 20 10 13 - 30 3,2
03099-3081 A M8x1 4,5 8 20 10 13 - 30 3,2
03099-310 A M10 55 10 24 12 18 - 37 3,9
03099-3101 A M10x1 55 10 24 12 18 - 37 3,9
03099-312 A M12 55 10 24 12 18 - 37 3,9
03099-3121 A M12x1,5 55 10 24 12 18 - 37 3,9
03099-316 A M16 55 10 32 15 25 - 46 3,9
03099-3161 A M16x1,5 55 10 32 15 25 - 46 3,9
03099-320 A M20 55 10 32 15 25 - 46 3,9
03099-3201 A M20x1,5 55 10 32 15 25 - 46 3,9
03099-406 B M6 4,5 8 20 10 21 10 30 4,5
03099-4061 B M6x0,75 4,5 8 20 10 21 10 30 4,5
03099-408 B M8 4,5 8 20 10 21 10 30 4,5
03099-4081 B M8x1 45 8 20 10 21 10 30 4,5
03099-410 B M10 55 10 24 12 26 13 36 5,5
03099-4101 B M10x1 55 10 24 12 26 13 36 55
03099-412 B M12 55 10 24 12 26 13 36 55
03099-4121 B M12x1,5 55 10 24 12 26 13 36 55
03099-416 B M16 55 10 32 15 29 17 46 55
03099-4161 B M16x1,5 55 10 32 15 29 17 46 5,5
03099-420 B M20 55 10 32 15 29 17 46 55
03099-4201 B M20x1,5 55 10 32 15 29 17 46 55
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