03000 Posicionadores com mola fenda e esfera, aco

Descricao

Material:

Bucha em ago com classe de resisténcia 5.8.
Esfera de aco.

Mola em ago mola cl. D.

Versao:
Peca brunida. Esfera endurecida.

Trava da alavanca de comando
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Posicionadores com mola, fenda e esfera, forca de mola padrao
03000-03 M3 1,5 0,4 7 0,4 15 3
03000-04 M4 25 038 9 06 4 10
03000-05 M5 3 09 | 12 | 08 6 1
03000-06 M6 35 1 14 1 9 13
03000-08 M8 5 15 | 16 | 12 15 30
03000-10 M10 6 2 19 | 16 20 40
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03000 Posicionadores com mola fenda e esfera, aco

Cédigo do artigo Forca de Forga de
mola inicial mola final
F1 aprox. N F2 aprox. N

03000-12

03000-16 M16 10 35 24 2,5 65 125
03000-20 M20 12 45 30 2,5 80 160
03000-203 M3 1,5 0,4 7 0,4 5 7
03000-204 M4 2,5 0,8 9 0,6 12 22
03000-205 M5 3 0,9 12 0,8 19 30
03000-206 M6 35 1 14 1 28 40
03000-208 M8 5 1,5 16 1,2 47 73
03000-210 M10 6 2 19 1,6 66 100
03000-212 M12 8 2,5 22 2 66 120
03000-216 M16 10 35 24 2,5 90 180
03000-220 M20 12 45 30 2,5 115 240
03000-404 M4 2,5 0,8 16 0,6 4 10
03000-405 M5 3 0,9 20 0,8 6 1
03000-406 M6 35 1 25 1 9 13
03000-408 M8 5 1,5 30 1,2 15 30
03000-410 M10 6 2 35 1,6 20 40
03000-412 M12 8 2,5 40 2 30 55
03000-416 M16 10 35 45 2,5 65 125

Posicionadores com mola, fenda e esfera, forca de mola aumentada

Cddigo do artigo Forca de Forga de
mola inicial ERIE]
F1 aprox. N F2 aprox. N
03000-203 M3 1,5 7 0,4 0,4 5 7
03000-204 M4 2,5 9 0,8 0,6 12 22
03000-205 M5 3 12 0,9 0,8 19 30
03000-206 M6 35 14 1 1 28 40
03000-208 M8 5 16 1,5 1,2 47 73
03000-210 M10 6 19 2 1,6 66 100
03000-212 M12 8 22 2,5 2 66 120
03000-216 M16 10 24 35 2,5 90 180
03000-220 M20 12 30 45 2,5 115 240

Posicionadores com mola, fenda e esfera, versao longa, forca de mola padrao

Cadigo do artigo Forca de Forga de

mola inicial ERIE]
F1 aprox. N F2 aprox. N

03000-404 M4 2,5 16 0,8 0,6 4 10
03000-405 M5 3 20 0,9 0,8 6 1

03000-406 M6 35 25 1 1 9 13
03000-408 M8 5 30 1,5 1,2 15 30
03000-410 M10 6 35 2 1,6 20 40
03000-412 M12 8 40 2,5 2 30 55
03000-416 M16 10 45 3,5 2,5 65 125
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