22250 Pinhoes simples 5

x 3/8" DIN I1SO 606, prontos para instalacao

Descricao

Material:
Aco C45.

Versao:
Superficie sem tratamento.
Dentes endurecidos por indugdo ~HRC 50.

Indicacéo:

Pinhdes com cubo unilateral para correntes de rolos, prontos para instalacéo,
conforme DIN ISO 606.

Dentes fresados e endurecidos por inducao.

Rasgo de acordo com a norma DIN 6885 / BS 4235 e alinhado para a ponta do
dente.

Com dois pinos roscados. Uma das roscas se encontra alinhada para o centro da
ranhura e a outra deslocada em aprox. 90°.
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22250-1058030801016 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 10 58,3 51,37 |35/16| M4 |9,1| 5 |25/1,6|16|2,3
22250-1058030801015 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 10 58,3 51,37 |35|15| M4 |91| 5 |25/1,6|16|2,3
22250-1058030801018 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 10 58,3 51,37 3518 M5 |9,1| 6 |25/1,6|16/2,8
22250-1058030801020 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 10 58,3 51,37 |35/20| M5 |9,1| 6 |25/1,6|16|2,8
22250-1058030801019 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 10 58,3 51,37 |35/19| M5 |9,1| 6 |25/1,6|16|2,8
22250-1058030801024 B 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 10 58,3 51,37 42|24 M6 |9,1| 8 |25/1,6|16|3,3
22250-1058030801116 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 1 63,2 56,34 |37/16| M4 |9,1| 5 |30(1,6|16|2,3
22250-1058030801115 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 11 63,2 56,34 3715 M4 |91 5 |30/1,6(16/2,3
22250-1058030801118 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 11 63,2 56,34 |37/18| M5 |9,1| 6 |30(/1,6|16|2,8
22250-1058030801119 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 11 63,2 56,34 |37/19| M5 |9,1| 6 |30(1,6|16|2,8
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22250 Pinhoes simples 5/8" x 3/8" DIN IS0 606, prontos para instalacao

22250-1058030801120 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 1 63,2 | 56,34 |37(20| M5 |9,1| 6 |30/1,6(16/2,8
22250-1058030801124 B 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 1 63,2 | 56,34 |47|24| M6 |9,1| 8 |30(1,6|16|3,3
22250-1058030801125 B 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 1 63,2 | 56,34 |47(25| M6 |9,1| 8 |30/1,6(16/3,3
22250-1058030801128 B 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 1 632 | 56,34 |47(28| M6 |9,1| 8 |30/1,6(16/3,3
22250-1058030801219 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 12 68,2 | 61,34 |42(19| M5 |9,1| 6 |30/1,6(16/2,8
22250-1058030801220 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 12 68,2 | 61,34 |42(20| M5 |9,1| 6 |30/1,6(16/2,8
22250-1058030801222 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 12 68,2 | 61,34 |42(22| M5 |9,1| 6 |30/1,6(16/2,8
22250-1058030801224 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 12 68,2 | 61,34 |42(24| M6 |9,1| 8 |30/1,6(16/3,3
22250-1058030801225 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 12 68,2 | 61,34 |42(25| M6 |9,1| 8 |30/1,6(16/3,3
22250-1058030801215 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 12 68,2 | 61,34 |42(15| M4 |9,1| 5 30/1,6(16/2,3
22250-1058030801218 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 12 68,2 | 61,34 |42(18| M5 |9,1| 6 |30/1,6(16/2,8
22250-1058030801216 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 12 68,2 | 61,34 |42(16| M4 |9,1| 5 |30/1,6(16/2,3
22250-1058030801228 B 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 12 68,2 | 61,34 |51(28| M6 |9,1| 8 |30/1,6(16/3,3
22250-1058030801230 B 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 12 68,2 | 61,34 |51(30| M6 |9,1| 8 |30/1,6(16/3,3
22250-1058030801232 B 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 12 68,2 | 61,34 |55(32| M8 |9,1/10/30|1,6(16|3,3
22250-1058030801324 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 13 732 | 66,32 |47(24| M6 |9,1| 8 |30/1,6(16/3,3
22250-1058030801325 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 13 732 | 66,32 |47(25| M6 |9,1| 8 |30/1,6(16/3,3
22250-1058030801328 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 13 732 | 66,32 |47(28| M6 |9,1| 8 |30/1,6(16/3,3
22250-1058030801330 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 13 732 | 66,32 |47(30| M6 |9,1| 8 |30/1,6(16|3,3
22250-1058030801318 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 13 732 | 66,32 |47(18| M5 |9,1| 6 |30/1,6(16/2,8
22250-1058030801319 A 10 B-1 5/8 x3/8 15,875 x 9,65 13 732 | 66,32 |47(19| M5 |9,1| 6 |30/1,6(16/2,8
22250-1058030801320 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 13 732 | 66,32 |47(20| M5 |9,1| 6 |30/1,6(16/2,8
22250-1058030801315 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 13 732 | 66,32 |47(15| M4 |91 5 30/1,6(16/2,3
22250-1058030801322 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 13 732 | 66,32 |47(22| M5 |9,1| 6 |30/1,6(16/2,8
22250-1058030801316 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 13 732 | 66,32 |47|16| M4 |9,1| 5 |30(1,6|16|2,3
22250-1058030801332 B 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 13 732 | 66,32 |57(32| M8 |9,1/10/30|1,6(16|3,3
22250-1058030801430 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 14 782 | 71,34 |52(30| M6 |9,1| 8 |30/1,6(16/3,3
22250-1058030801432 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 14 782 | 71,34 |52(32| M8 |9,1/10/30|1,6(16|3,3
22250-1058030801424 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 14 782 | 71,34 |52(24| M6 |9,1| 8 |30/1,6(16/3,3
22250-1058030801425 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 14 782 | 71,34 |52]25| M6 |9,1| 8 |30(1,6|16|3,3
22250-1058030801422 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 14 782 | 71,34 |52(22| M5 |9,1| 6 |30/1,6(16/2,8
22250-1058030801428 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 14 782 | 71,34 |52(28| M6 |9,1| 8 |30/1,6(16/3,3
22250-1058030801420 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 14 782 | 71,34 |52(20| M5 |9,1| 6 |30/1,6(16/2,8
22250-1058030801419 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 14 782 | 71,34 |52(19| M5 |9,1| 6 |30/1,6(16/2,8
22250-1058030801418 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 14 782 | 71,34 |52(18| M5 |9,1| 6 |30/1,6(16/2,8
22250-1058030801416 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 14 782 | 71,34 |52(16| M4 |91 5 30/1,6(16/2,3
22250-1058030801415 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 14 782 | 71,34 |52(15| M4 |9,1| 5 |30/1,6(16/2,3
22250-1058030801532 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 15 832 | 76,36 |57(32| M8 |9,1/10/30|1,6(16|3,3
22250-1058030801535 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 15 832 | 76,36 |57(35| M8 |9,1/10/30|1,6(16|3,3
22250-1058030801522 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 15 832 | 76,36 |57(22| M5 |9,1| 6 |30/1,6(16/2,8
22250-1058030801524 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 15 832 | 76,36 |57(24| M6 |9,1| 8 |30/1,6(16/3,3
22250-1058030801525 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 15 832 | 76,36 |57(25| M6 |9,1| 8 |30/1,6(16/3,3
22250-1058030801519 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 15 832 | 76,36 |57(19| M5 |9,1| 6 |30/1,6(16/2,8
22250-1058030801528 A 10 B-1 5/8 x3/8 15,875 x 9,65 15 832 | 76,36 |57(28| M6 |9,1| 8 |30/1,6(16/3,3
22250-1058030801520 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 15 832 | 76,36 |57(20| M5 |9,1| 6 |30/1,6(16/2,8
22250-1058030801530 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 15 832 | 76,36 |57(30| M6 |9,1| 8 |30/1,6(16/3,3
22250-1058030801638 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 16 88,3 | 81,37 |60(38| M8 |9,1/10/30|1,6(16|3,3
22250-1058030801624 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 16 88,3 | 81,37 |60|24| M6 |9,1| 8 |30(1,6|16|3,3
22250-1058030801625 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 16 88,3 | 81,37 |60(25| M6 |9,1| 8 |30/1,6(16/3,3
22250-1058030801635 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 16 88,3 | 81,37 |60(35| M8 |9,1/10/30|1,6(16/3,3
22250-1058030801628 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 16 88,3 | 81,37 |60(28| M6 |9,1| 8 |30/1,6(16/3,3
22250-1058030801630 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 16 88,3 | 81,37 |60(30| M6 |9,1| 8 |30/1,6(16/3,3
22250-1058030801619 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 16 88,3 | 81,37 |60|19| M5 |9,1| 6 |30(1,6/16|2,8
22250-1058030801620 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 16 88,3 | 81,37 |60(20| M5 |9,1| 6 30/1,6(16/2,8
22250-1058030801622 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 16 88,3 | 81,37 |60(22| M5 |9,1| 6 |30/1,6(16/2,8
22250-1058030801632 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 16 88,3 | 81,37 |60(32| M8 |9,1/10/30|1,6(16|3,3
22250-1058030801735 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 17 93,3 | 86,39 |60(35| M8 |9,1/10/30|1,6(16|3,3
22250-1058030801720 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 17 93,3 | 86,39 |60(20| M5 |9,1| 6 |30/1,6(16/2,8
22250-1058030801738 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 17 93,3 | 86,39 |60(38| M8 |9,1/10/30|1,6(16|3,3
22250-1058030801722 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 17 93,3 | 86,39 |60(22| M5 |9,1| 6 |30/1,6(16/2,8
22250-1058030801724 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 17 93,3 | 86,39 |60(24| M6 |9,1| 8 |30/1,6(16/3,3
22250-1058030801725 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 17 93,3 | 86,39 |60(25| M6 |9,1| 8 |30/1,6(16/3,3
22250-1058030801728 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 17 93,3 | 86,39 |60(28| M6 |9,1| 8 |30/1,6(16/3,3
22250-1058030801730 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 17 93,3 | 86,39 |60(30| M6 |9,1| 8 30/1,6(16/3,3
22250-1058030801732 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 17 93,3 | 86,39 |60(32| M8 |9,1/10/30|1,6(16/3,3
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22250 Pinhoes simples 5/8" x 3/8" DIN IS0 606, prontos para instalacao

22250-1058030801719 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 17 93,3 | 86,39 |60(19| M5 |9,1| 6 |30/1,6(16/2,8
22250-1058030801820 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 18 983 | 91,42 |60/20| M5 |9,1| 6 |30(1,6|16|2,8
22250-1058030801819 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 18 98,3 | 91,42 |60(19| M5 |91 6 |30/1,6(16/2,8
22250-1058030801838 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 18 98,3 | 91,42 |70(38| M8 |9,1/10/30|1,6(16/3,3
22250-1058030801840 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 18 98,3 | 91,42 |70(40| M10|9,1/1230|1,6(16|3,3
22250-1058030801842 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 18 98,3 | 91,42 |70(42|M10|9,1/1230|1,6(16|3,3
22250-1058030801822 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 18 983 | 91,42 |70|22| M5 |9,1| 6 |30(1,6|16(2,8
22250-1058030801825 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 18 98,3 | 9142 |70(25| M6 |9,1| 8 |30/1,6(16/3,3
22250-1058030801824 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 18 98,3 | 9142 |70(24| M6 |9,1| 8 |30/1,6(16/3,3
22250-1058030801828 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 18 98,3 | 91,42 |70(28| M6 |9,1| 8 |30/1,6(16|3,3
22250-1058030801830 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 18 98,3 | 91,42 |70(30| M6 |9,1| 8 |30/1,6(16/3,3
22250-1058030801832 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 18 98,3 | 9142 |70(32| M8 |9,1/10/30|1,6(16/3,3
22250-1058030801835 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 18 98,3 | 91,42 |70(35| M8 |9,1/10/30|1,6(16|3,3
22250-1058030801920 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 19 103,3 | 96,45 [60[20| M5 |9,1| 6 30/1,6(16/2,8
22250-1058030801919 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 19 103,3 | 96,45 [60[19| M5 |9,1| 6 30/1,6(16/2,8
22250-1058030801938 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 19 103,3 | 96,45 |70(38| M8 |9,1/10/30|1,6(16|3,3
22250-1058030801940 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 19 103,3 | 96,45 |70|40| M10|9,1/1230|1,6(16|3,3
22250-1058030801942 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 19 103,3 | 96,45 |70|42|M10|9,1/1230|1,6(16|3,3
22250-1058030801925 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 19 103,3 | 96,45 |70(25| M6 |9,1| 8 |30/1,6(16|3,3
22250-1058030801922 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 19 103,3 | 96,45 |70(22| M5 |9,1| 6 30/1,6(16/2,8
22250-1058030801928 A 10 B-1 5/8 x3/8 15,875 x 9,65 19 103,3 | 96,45 |70(28| M6 |9,1| 8 |30/1,6(16|3,3
22250-1058030801924 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 19 103,3 | 96,45 |70(24| M6 |9,1| 8 |30/1,6(16|3,3
22250-1058030801930 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 19 103,3 | 96,45 |70(30| M6 |9,1| 8 |30/1,6(16|3,3
22250-1058030801932 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 19 103,3 | 96,45 |70(32| M8 |9,1/10/30|1,6(16|3,3
22250-1058030801935 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 19 103,3 | 96,45 |7035| M8 |9,1{10/30(1,6|16|3,3
22250-1058030802019 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 20 108,4 | 101,49 [65[19| M5 |9,1| 6 |30/1,6(16/2,8
22250-1058030802022 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 20 108,4 | 101,49 (65|22 | M5 |9,1| 6 |30/1,6(16/2,8
22250-1058030802020 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 20 108,4 | 101,49 (65|20 | M5 |9,1| 6 |30/1,6 (16|28
22250-1058030802025 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 20 108,4 | 101,49 (70|25 M6 |9,1| 8 |30/1,6(16|3,3
22250-1058030802024 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 20 108,4 | 101,49 |70 24| M6 |9,1| 8 |30(1,6|16|3,3
22250-1058030802035 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 20 108,4 | 101,49 (75|35 M8 |9,1/1030|1,6 (16|3,3
22250-1058030802032 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 20 108,4 | 101,49 (75|32 M8 |9,1/10/30|1,6(16|3,3
22250-1058030802042 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 20 108,4 | 101,49 75|42 | M10|9,1/1230|1,6 (16|3,3
22250-1058030802030 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 20 108,4 | 101,49 (75|30 | M6 |9,1| 8 |30/1,6(16|3,3
22250-1058030802040 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 20 108,4 | 101,49 |75|40| M10 |9,1/1230|1,6 (16|3,3
22250-1058030802028 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 20 108,4 | 101,49 (75|28 | M6 |9,1| 8 |30/1,6(16|3,3
22250-1058030802038 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 20 108,4 | 101,49 |75|38| M8 |9,1/10/30|1,6(16|3,3
22250-1058030802120 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 21 113,4 | 106,52 (65|20 | M5 |9,1| 6 |30/1,6 (16|28
22250-1058030802122 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 21 113,4 | 106,52 (65|22 | M5 |9,1| 6 |30/1,6(16/2,8
22250-1058030802119 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 21 113,4 | 106,52 (65|19 M5 |9,1| 6 |30/1,6(16/2,8
22250-1058030802124 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 21 113,4 | 106,52 |70 (24| M6 |9,1| 8 |30/1,6(16|3,3
22250-1058030802125 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 21 113,4 | 106,52 |70 (25| M6 |9,1| 8 |30/1,6(16|3,3
22250-1058030802132 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 21 113,4 | 106,52 |75|32| M8 |9,1/1030|1,6 16|3,3
22250-1058030802135 A 10 B-1 5/8 x3/8 15,875 x 9,65 21 113,4 | 106,52 |75|35| M8 |9,1/10/30|1,6 (16|3,3
22250-1058030802128 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 21 113,4 | 106,52 |75|28| M6 |9,1| 8 |30/1,6(16|3,3
22250-1058030802138 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 21 113,4 | 106,52 |75|38| M8 |9,1/10/30|1,6 (16|3,3
22250-1058030802130 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 21 113,4 | 106,52 |75|30| M6 |9,1| 8 |30/1,6(16|3,3
22250-1058030802140 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 21 113,4 | 106,52 75|40 | M10 |9,1/1230|1,6 (16|3,3
22250-1058030802142 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 21 113,4 | 106,52 75|42 | M10 |9,1/1230|1,6 (16|3,3
22250-1058030802222 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 22 118,4 | 111,55 65|22 | M5 |9,1| 6 |30/1,6 (16|28
22250-1058030802220 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 22 118,4 | 111,55 (65|20 | M5 |9,1| 6 |30/1,6 (16|28
22250-1058030802219 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 22 118,4 | 111,55 (65|19 M5 |9,1| 6 |30/ 1,6 (16|28
22250-1058030802224 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 22 118,4 | 111,55 |70|24| M6 |9,1| 8 |30/1,6(16|3,3
22250-1058030802225 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 22 118,4 | 111,55 |70|25| M6 |9,1| 8 |30/1,6(16|3,3
22250-1058030802240 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 22 118,4 | 111,55 80|40 | M10 |9,1|1230|1,6 (16|3,3
22250-1058030802238 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 22 118,4 | 111,55 (80|38 | M8 |9,1/1030|1,6 (16|3,3
22250-1058030802235 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 22 118,4 | 111,55 (80|35 M8 |9,1/1030|1,6 (16|3,3
22250-1058030802232 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 22 118,4 | 111,55 (80 |32| M8 |9,1/10/30|1,6(16|3,3
22250-1058030802230 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 22 118,4 | 111,55 (80|30 | M6 |9,1| 8 |30/1,6(16|3,3
22250-1058030802242 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 22 118,4 | 111,55 |80 |42 | M10 |9,1|1230|1,6 (16|3,3
22250-1058030802228 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 22 118,4 | 111,55 (80|28 | M6 |9,1| 8 |30/1,6(16|3,3
22250-1058030802322 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 23 123,5 | 116,58 (65|22 | M5 |9,1| 6 |30/1,6(16/2,8
22250-1058030802319 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 23 123,5 | 116,58 [65[19| M5 |9,1| 6 |30/ 1,6 (16|28
22250-1058030802320 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 23 123,5 | 116,58 (65|20 | M5 |9,1| 6 |30/1,6 (16|28
22250-1058030802324 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 23 1235 | 116,58 |70 (24| M6 |9,1| 8 |30/1,6(16|3,3
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22250 Pinhoes simples 5/8" x 3/8" DIN IS0 606, prontos para instalacao

22250-1058030802325 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 23 1235 | 116,58 (70|25 M6 |9,1| 8 |30/1,6(16|3,3
22250-1058030802328 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 23 123,5 | 116,58 |80 28| M6 |9,1| 8 |30(1,6|16|3,3
22250-1058030802332 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 23 123,5 | 116,58 (80|32 | M8 |9,1/10/30|1,6 (16|3,3
22250-1058030802330 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 23 123,5 | 116,58 (80|30 | M6 |9,1| 8 |30/1,6(16|3,3
22250-1058030802335 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 23 123,5 | 116,58 (80|35 M8 |9,1/10/30|1,6 (16|3,3
22250-1058030802338 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 23 123,5 | 116,58 80|38 | M8 |9,1/1030|1,6(16|3,3
22250-1058030802340 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 23 123,5 | 116,58 |80 |40 M10|9,1{12/30(1,6|16|3,3
22250-1058030802342 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 23 123,5 | 116,58 |80 |42 | M10 |9,1/1230|1,6 (16|3,3
22250-1058030802419 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 24 128,5 | 121,62 (6519 M5 |9,1| 6 |30/1,6 (16|28
22250-1058030802420 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 24 128,5 | 121,62 |65[20| M5 |9,1| 6 |30/1,6 (16|28
22250-1058030802422 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 24 128,5 | 121,62 |65[22| M5 |9,1| 6 |30/1,6(16/2,8
22250-1058030802424 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 24 128,5 | 121,62 |70|24| M6 |9,1| 8 |30/1,6(16|3,3
22250-1058030802425 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 24 128,5 | 121,62 (70|25 M6 |9,1| 8 |30/1,6 (16|3,3
22250-1058030802432 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 24 128,5 | 121,62 (80|32 | M8 |9,1/10/30|1,6(16|3,3
22250-1058030802438 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 24 128,5 | 121,62 (80|38 | M8 |9,1/1030|1,6 (16|3,3
22250-1058030802435 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 24 128,5 | 121,62 (80|35 M8 |9,1/10/30|1,6 (16|3,3
22250-1058030802440 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 24 128,5 | 121,62 80|40 | M10 |9,1/1230|1,6 (16|3,3
22250-1058030802430 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 24 128,5 | 121,62 (80|30 | M6 |9,1| 8 |30/1,6(16|3,3
22250-1058030802428 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 24 128,5 | 121,62 (80|28 | M6 |9,1| 8 |30/1,6(16|3,3
22250-1058030802442 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 24 128,5 | 121,62 |80 |42 | M10 |9,1/1230|1,6 (16|3,3
22250-1058030802520 A 10 B-1 5/8 x3/8 15,875 x 9,65 25 133,6 | 126,66 (6520 M5 |9,1| 6 |30/1,6(16/2,8
22250-1058030802519 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 25 133,6 | 126,66 (6519 M5 |9,1| 6 |30/1,6(16/2,8
22250-1058030802522 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 25 133,6 | 126,66 [65[22| M5 |9,1| 6 |30/1,6(16/2,8
22250-1058030802524 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 25 133,6 | 126,66 |70(24| M6 |9,1| 8 |30/1,6(16|3,3
22250-1058030802525 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 25 133,6 | 126,66 |70 25| M6 |9,1| 8 |30(1,6|16|3,3
22250-1058030802528 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 25 133,6 | 126,66 (80|28 | M6 |9,1| 8 |30/1,6(16|3,3
22250-1058030802532 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 25 133,6 | 126,66 (80|32 | M8 |9,1/10/30|1,6(16|3,3
22250-1058030802530 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 25 133,6 | 126,66 (80|30 M6 |9,1| 8 |30/1,6(16|3,3
22250-1058030802535 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 25 133,6 | 126,66 (80|35 M8 |9,1/10/30|1,6(16|3,3
22250-1058030802538 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 25 133,6 | 126,66 |80 38| M8 |9,1(10/30(1,6|16|3,3
22250-1058030802540 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 25 133,6 | 126,66 |80 |40 | M10|9,1/1230|1,6 (16|3,3
22250-1058030802542 A 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 25 133,6 | 126,66 |80 |42 | M10|9,1/1230|1,6(16|3,3
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