Befestigungssatze Stahl oder Edelstahl fiir diinnwandige Teile

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

O Beschreibung
= Produktbeschreibung:
= \ y Befestigungssétze fiir diinnwandige Teile dienen dazu, Arretierbolzen beispielsweise
7 an Blechen zu befestigen.

, Werkstoff:
¢ Automatenstahl oder Edelstahl 1.4305.

| Ausfiihrung:
Automatenstahl briiniert.
Edelstanl blank.
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Artikeliibersicht
Befestigungssitze Stahl oder Edelstahl fiir diinnwandige Teile
Bestellnummer Material D D1 D2 D3 L L1 L2 L3=Wandstérke SW T=Klemml&nge
Grundkorper

K2146.10115 Stahl 11,8 M10x1 15 12 5 15 8 1-2 16 1,5
K2146.10125 Stahl 11,8 M10x1 15 12 4 15 8 2-3 16 2,5
K2146.10135 Stahl 11,8 M10x1 15 12 3 15 8 3-4 16 3,5
K2146.10145 Stahl 11,8 M10x1 15 12 2 15 8 4-5 16 4,5
K2146.12115 Stahl 13,8 M12x1,5 17 14 7 15 10 1-2 17 1,5
K2146.12125 Stahl 13,8 M12x1,5 17 14 6 15 10 2-3 17 2,5
K2146.12135 Stahl 13,8 M12x1,5 17 14 5 15 10 3-4 17 3,5
K2146.12145 Stahl 13,8 M12x1,5 17 14 4 15 10 4-5 17 4,5
K2146.16120 Stahl 17,8 M16x1,5 2 18 8 2 12 1,5-2,5 22 2
K2146.16130 Stahl 17,8 M16x1,5 2 18 7 2 12 2,5-3,5 22 3
K2146.16140 Stahl 17,8 M16x1,5 22 18 6 2 12 3,5-4,5 22 4
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Befestigungssatze Stahl oder Edelstahl fiir diinnwandige Teile
Artikeliibersicht
Bestellnummer Material D D1 D2 D3 L L1 L2 L3=Wandstarke SW T=Klemmlénge
Grundkorper
K2146.16150 Stahl 17,8 M16x1,5 2 18 5 2 12 4,5-55 22 5
K2146.16160 Stahl 17,8 M16x1,5 2 18 4 2 12 5,5-6,5 22 6
K2146.20120 Stahl 21,8 M20x1,5 26 22 11 2 15 1,5-2,5 27 2
K2146.20130 Stahl 21,8 M20x1,5 26 22 10 2 15 2,5-3,5 27 3
K2146.20140 Stahl 21,8 M20x1,5 26 22 9 2 15 3,5-4,5 27 4
K2146.20150 Stahl 21,8 M20x1,5 26 22 8 2 15 45-55 27 5
K2146.20160 Stahl 21,8 M20x1,5 26 22 7 2 15 5,5-6,5 27 6
K2146.110115 Edelstahl 11,8 M10x1 15 12 5 15 8 1-2 16 1,5
K2146.110125 Edelstanhl 11,8 M10x1 15 12 4 15 8 2-3 16 2,5
K2146.110135 Edelstahl 11,8 M10x1 15 12 3 15 8 3-4 16 3,5
K2146.110145 Edelstahl 11,8 M10x1 15 12 2 15 8 4-5 16 4,5
K2146.112115 Edelstanhl 13,8 M12x1,5 17 14 7 15 10 1-2 17 1,5
K2146.112125 Edelstahl 13,8 M12x1,5 17 14 6 15 10 2-3 17 2,5
K2146.112135 Edelstanhl 13,8 M12x1,5 17 14 5 15 10 3-4 17 3,5
K2146.112145 Edelstahl 13,8 M12x1,5 17 14 4 15 10 4-5 17 4,5
K2146.116120 Edelstahl 17,8 M16x1,5 22 18 8 2 12 1,5-2,5 22 2
K2146.116130 Edelstanhl 17,8 M16x1,5 2 18 7 2 12 2,5-3,5 22 3
K2146.116140 Edelstahl 17,8 M16x1,5 2 18 6 2 12 3,5-4,5 22 4
K2146.116150 Edelstahl 17,8 M16x1,5 2 18 5 2 12 4,5-5,5 22 5
K2146.116160 Edelstanhl 17,8 M16x1,5 22 18 4 2 12 5,5-6,5 22 6
K2146.120120 Edelstahl 21,8 M20x1,5 26 22 11 2 15 1,5-2,5 27 2
K2146.120130 Edelstahl 21,8 M20x1,5 26 22 10 2 15 2,5-3,5 27 3
K2146.120140 Edelstanl 21,8 M20x1,5 26 22 9 2 15 3,5-4,5 27 4
K2146.120150 Edelstanhl 21,8 M20x1,5 26 22 8 2 15 4,5-55 27 5
K2146.120160 Edelstahl 21,8 M20x1,5 26 22 7 2 15 5,5-6,5 27 6
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