
96650-04 带销的钩形扳手 DIN 1810B

商品描述/产品说明

产品说明

材料：
特种钢。

规格：
经硬化和发蓝退火处理。

提示：
适用于 DIN 1816 标准的十字孔螺母。
具有更易操作的倒圆边缘。

图纸

商品概述

带销的钩形扳手 DIN 1810B
订货号 用于

十字槽螺母
DIN 1816

D
min.

D
max.

D1 L T

96650-04-012014 - 12 14 2 110 3
96650-04-020022 - 20 22 2,5 110 3
96650-04-016018 - 16 18 2,5 110 3
96650-04-025028 M10, M12 25 28 3 136 4
96650-04-030032 M14, M16 30 32 4 136 4
96650-04-034036 M18, M20 34 36 4 170 5
96650-04-040042 M22, M24 40 42 4 170 5
96650-04-052055 M32, M35 52 55 5 206 6
96650-04-045050 M26 - M30 45 50 5 206 6
96650-04-058062 M38 - M42 58 62 5 240 7
96650-04-068075 M45 - M50 68 75 6 240 7
96650-04-095100 M62 - M70 95 100 8 280 8
96650-04-080090 M52 - M60 80 90 6 280 8
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